kompaktni valec
AEVU-1/2"- -P-A

¢. dilu: 160600

pro bezdotykové snimani poloh,

Na konci pistnice vnitini zavit.

Tento vyrobek je dostupny pouze u spolecnosti Festo USA.
vybéhovy typ, k dodani do 2011

katalogovy list

FESTO

parametr hodnota
zdvih 0.2..04"
prdmér pistu 1/2"
tlumeni P: pruzné tlumici krouzky/desky na obou stranach
provozni rezim jedno€inny

tlacny
konec pistnice vnitfni zavit
provozni tlak 21.8... 145 Psi
provozni médium filtrovany stlaeny vzduch
tfida odolnosti korozi KBK 2
okolni teplota -4...176 °F
teoreticka sila pfi 6 barech, dopfedny chod 59N
pohybujici se hmotnost pfi zdvihu 0 mm 8¢g
pfirdstek hmotnosti na 10 mm zdvihu 2g
zakladni hmotnost pfi zdvihu 0 mm 878
pfipojeni pneumatiky UNF10-32
provozni tlak [psi] 21.8 ... 145 psi
informace o materialu vika hlinik legovany pro tvareni
informace o materialu dynamického tésnéni TPE-U(PU)

NBR

informace o materialu pistnice

vysoce legovana nerezova ocel

informace o materialu trubky vélce

hlinik legovany pro tvareni
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