
L-spojka s převl. maticemi 
LCKN-M5-PK-3
č. dílu: 164995

1 / 101.11.2016 – změny vyhrazeny – Festo AG & Co. KG

Možnost natočení o 360°, s těsnicím kroužkem.

katalogový list

parametr hodnota

jmenovitá světlost 1.7 mm
typ těsnění na závitovém dříku: těsnicí kroužek
montážní poloha libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot -0.9 ... 16 bar
třída odolnosti korozi KBK 2 - Moderate corrosion stress
okolní teplota -20 ... 80 °C
připojení pneumatiky 1 vnější závit M5
připojení pneumatiky 2 pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s maticí
informace o materiálu pouzdra zinkový tlakový odlitek


