
rozhraní pro síť 
SPC200-COM-IBS
č. dílu: 170225

1 / 101.07.2011 – změny vyhrazeny – Festo AG & Co. KG

s připojením Interbus.

katalogový list

parametr hodnota

podpora konfigurace ikony pro software CMD
typický příkon modulu 70 mA
hmotnost výrobku 80 g
maximální počet datových bitů výstupů pro proces 64
maximální počet datových bitů vstupů pro proces 64
provedení sběrnice sítě vzdálená síť

galvanické oddělení
500 kBaud
Ident-Code 3d

elektrické připojení sítě IN konektor
SUB-D
9 pinů

elektrické připojení sítě OUT zásuvka
SUB-D
9 pinů

prostor pro montáž od 3 nahoru
od 4 nahoru s MMI


