Normzylinder
ESN-1"-1/2"-P FESTO

Teilenummer: 11173

basierend auf DIN ISO 6432, mit elastischen Dampfungsringen in den
Endlagen. Verschiedene Befestigungsmoglichkeiten, mit und ohne
zusdtzliche Befestigungselemente.

Dieses Produkt ist nur tiber die Festo Gesellschaft USA erhaltlich.

Datenblatt

Merkmal Wert
Hub 0,5"
Kolben-Durchmesser 1"
Basierend auf Norm ISO 6432
Dampfung P: elastische Dampfungsringe/-platten beidseitig
Kolbenstangenende Aufiengewinde
Betriebsdruck 1...10bar
Funktionsweise einfachwirkend
driickend
Betriebsmedium getrocknete Luft, ge6lt oder ungedlt
Korrosionsbestédndigkeitsklasse KBK 2
Umgebungstemperatur -20...80°C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf 271N
Pneumatischer Anschluss M22x1,5
Werkstoffinformation Deckel Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Dichtungen NBR
TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Kolbenstange hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Zylinderrohr hochlegierter Stahl rostfrei
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