
Einzelanschlussplatte 
NAS-1/4-NPT-1A
Teilenummer: 13994

1 / 108.11.2023 – Änderungen vorbehalten – Festo SE & Co. KG

basierend auf Norm ISO 5599-1, Anschluss seitlich.

Datenblatt

Merkmal Wert

Länge 24 mm
Betriebsdruck 16 bar
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur -10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur -10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1 NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 2 NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 4 NPT1/4-18


