Axialbausatz

EAMM-A-R48-60H

Teilenummer: 1456633

passend fiir Elektrische Antriebe.
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Datenblatt

Merkmal Wert
Einbaulage beliebig
LABS-Konformitat VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur -25...60°C
Relative Luftfeuchtigkeit 0-95%
Schutzart P40
Umgebungstemperatur -10...60°C
Ubertragbares Drehmoment 12,5 Nm
Produktgewicht 480 g
Schnittstellencode Aktuator R48
Schnittstellencode Motor In 60H

Werkstoffhinweis

RoHS konform
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