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SIEW-M30B-ZS-K-L[
Naherungsschalterl]

FESTO

DatenblattO

Teile-Nr.:00 1504800

Seite:10

MerkmalO Wert[

Umgebungstemperatur(d -25-85°CO

Befestigungsart[] mit Kontermutter(d

Produktgewicht( 170,000 gO

CE-ZeichenO EU-konform nach Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannung)(]

EU-konform nach Richtlinie 89/336/EWG (EMV)O

Elektrischer AnschlussC] Kabell
Kabellangel 2,500 mO
SchutzartO IP670
Bemessungsschaltabstand( 10,000 mmQO
Gesicherter SchaltabstandO 8,100 mmO
Kurzschlussfestigkeitl nein(]
Einbauart( biindigd

Betriebsspannung ACO

20,000 - 265,000 vO

Max. Schaltfrequenz(] 25,0 Hz[O
Werkstoff-Information Geh&auseld Messingd
vernickeltO
Max. AusgangsstromU 300,000 mAO
Reststrom <=1,500 mAQO
Schaltelementfunktion Schliesser(
Spannungsfalll] 6,000 VO
Schaltzustandsanzeigeld LED gelbO
Werkstoff-Information Kabelmantel( PURO
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes] +/- 0,3 mmO
Netzfrequenz 45 - 65 Hz[J
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