
Mitnehmer 
FKP-40
Teilenummer: 150802

1 / 101.04.2013 – Änderungen vorbehalten – Festo AG & Co. KG

zur Vermeidung von Kippmomenten und zum Ausgleich von 
Fluchtungsfehlern parallel geführter Lasten an Läufern von 
Linearantrieben DGP und DGE.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2013.

Datenblatt

Merkmal Wert

Baugröße 40
Radialabweichung +/- 2 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1
Umgebungstemperatur -20 ... 120 °C
Langzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/- 1.800 N
Werkstoffinformation Bolzen hochlegierter Stahl
Werkstoffinformation Gabel hochlegierter Stahl
Werkstoffinformation Gleitstück Messing


