Y-Steckverbindung
QSMY-1/8T-U

Teilenummer: 153921

Dieses Produkt ist nur tiber die Festo Gesellschaft USA erhdltlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2013. Alternativprodukt siehe Support Portal.

Datenblatt

FESTO

Merkmal Wert

Baugrofe Mini

Nennweite 1,2 mm
Einbaulage beliebig
Gebindegrofe 1

Konstruktiver Aufbau Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich -0,95 ... 10 bar

Betriebsmedium

Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium

Gedlter Betrieb moglich

Korrosionsbestdndigkeitsklasse KBK 1
Umgebungstemperatur -10...60°C
Zulassung Germanischer Lloyd
Produktgewicht 3,78

Anzahl Abgange 2

Anzahl Zuleitungen 1

Pneumatischer Anschluss 1

fiir Schlauch Auendurchmesser 5/32"

Pneumatischer Anschluss 2

fiir Schlauch AuBendurchmesser 5/32"

Farbe Losering grau
Werkstoffhinweis RoHS konform
Werkstoffinformation Gehduse PBT
Werkstoffinformation Losering POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung NBR

Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment

hochlegierter Stahl rostfrei
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