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NEBC-S1G9-K-0.5-N-S-S1G9
Teilenummer: 1680830
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Datenblatt

Merkmal Wert

Schutzart IP20
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung -40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur -40 ... 70 °C
Min. Kabel-Biegeradius 51 mm
Schleppkettentauglichkeit ja
Kabelaufbau geschirmt

4x(2 x 0,14 mm²)
Kabellänge 0,5 m
Werkstoffhinweis RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel TPE-U(PU)


