
Busanschaltung 
SPC200-COM-PDP
Teilenummer: 170224

1 / 101.07.2014 – Änderungen vorbehalten – Festo AG & Co. KG

mit PROFIBUS DP-Anschluss.

Datenblatt

Merkmal Wert

Konfigurations-Unterstützung GSD-Datei
Typische Stromaufnahme Einschub 50 mA
Produktgewicht 80 g
Max. Adressvolumen Ausgänge 32 byte
Max. Adressvolumen Eingänge 32 byte
Addressierungsbereich der Feldbusschnittstelle 1 ... 125
Ausführung Feldbusschnittstelle galvanische Trennung

RS 485
9,6kBaud - 12 Mbaud
DPV0: zyklische Kommunikation

Elektrischer Anschluss Feldbusschnittstelle Dose
SUB-D
9-polig

Einbauplatz ab 3 aufwärts
ab 4 aufwärts mit MMI


