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Merkmal Wert
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Datenblatt

Anschlussart Platte

Betriebsdruck minimal 0 bar

Betriebsdruck maximal 10 bar

Umgebungstemperatur minimal -5 °C

Umgebungstemperatur maximal 50 °C

Schallpegel 76 dB(A)

Normal-Nenn-Durchfluss 6400 l/min

Werkstoff Dämpfereinsatz PE

Festo AG & Co.
Postfach
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