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hochflexibel, für Schnellschaltventile MH2/MH3 und Multipolverteiler MPV.

Datenblatt

Merkmal Wert

Einbaulage beliebig
Schaltstellungsanzeige LED
Schutzart IP65
Umgebungstemperatur -10 ... 50 °C
Anziehdrehmoment 0,25 Nm
Produktgewicht 18 g
Elektrischer Anschluss Dose gewinkelt / Stecker gerade

viereckige Bauform / M8x1
2-polig / 3-polig

Kabelaufbau 2x0,25
Kabeldurchmesser 3,4 mm
Kabellänge 0,5 m
Schutzleiteranschluss nicht vorhanden
Befestigungsart auf Magnetventil mit Zentralschraube M2
Werkstoffhinweis RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse PA
Werkstoffinformation Kabelmantel TPE-U(PUR)
Werkstoffinformation Steckkontakte Bronze


