
Steckdosenleitung 
KMH-D-5
Teilenummer: 527399
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für Ventilinsel CPA-SC.

Datenblatt

Merkmal Wert

Befestigungsart Clip
Einbaulage beliebig
Produktgewicht 46 g
Elektrischer Anschluss Dose

3-polig
Nennbetriebsspannung DC 60 V
Strombelastbarkeit 3 A
Kabellänge 5 m
Kabeldurchmesser 1,3 mm
Kabelaufbau 3x0,14
Farbcode Aderisolierung Pin 1 = schwarz

Pin 2 = blau
Pin 3 = rot

Schutzart IP40
Umgebungstemperatur -40 ... 105 °C
Werkstoffhinweis RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel PVC
Werkstoff Gehäuse POM
Werkstoff Steckkontakte Bronze

verzinnt


