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für elektromechanischen Antrieb mit Servomotor.

Datenblatt

Merkmal Wert

Einbaulage beliebig
Lagertemperatur -25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0 - 95 %
Umgebungstemperatur -10 ... 60 °C
Schnittstellencode Motor In 55A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse 30A
Werkstoffhinweis RoHS konform


