
electroválvula 
MFH-3-1/8-SEU
Número de artículo: 11121
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con accionamiento manual auxiliar y escape rápido integrado

Hoja de datos

Característica Valor

Función de las válvulas 3/2 cerrada monoestable
Presión de funcionamiento 0,5 ... 8 bar
Tipo de protección IP65
Conformidad PWIS VDMA24364-B2-L
Conexión neumática 1 G1/8
Conexión neumática 2 G1/8
Conexión neumática 3 G1/8
Indicación sobre el material Conforme con RoHS


