racor rapido
CRQS-8-6

Ndmero de articulo: 130652 FESTO
Reductor.
Hoja de datos
Caracteristica Valor
Tamafo Estandar
Diametro nominal 3,7 mm
Posicion de montaje indistinto
Construccién Forma recta
Tamano del depésito 1
Construccién Principio Push-Pull
Presion de funcionamiento en todo el margen de temperatura -0,095 ... 1 MPa
-0,95 ... 10 bar
-13,775 ... 145 psi
Indicacion sobre la presién de funcionamiento Agua: max. 0,6 MPa a max. 50 °C
Fluido Aire comprimido segln I1SO 8573-1:2010 [7:-:-]
Agua (liquida, sin hielo)
Indicacién sobre los fluidos de funcionamiento y de mando Opcidn de funcionamiento con lubricacion
Clase de resistencia a la corrosion KBK 4 - riesgo de corrosién muy alto
Conformidad PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Apto para el contacto con alimentos Informaci6n detallada sobre el material
Temperatura ambiente -15...120 °C
Peso del producto 15¢g
Cables utilizables PFAN
Conexion neumatica 1 Para diametro exterior del tubo flexible de 8 m
Conexién neumatica 2 Para diametro exterior del tubo flexible de 6 mm
Indicacion sobre el material Conforme con RoHS
Material de la carcasa Acero inoxidable de aleacion fina
Material del anillo extractor Acero inoxidable de aleacion fina
Material de la junta del tubo flexible FPM
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible Acero inoxidable de aleacion fina
Material del anillo de apoyo Acero inoxidable de aleacion fina
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