conjunto de sujecion axial
EAMM-A-D32-55A-S1

Ndmero de articulo: 1322180

Para actuadores eléctricos.

Hoja de datos

Caracteristica Valor
Posicion de montaje indistinto
Conformidad PWIS VDMA24364-Zona lll
Temperatura de almacenamiento -25...60°C
Humedad relativa del aire 0-95%
Tipo de proteccién IP65
Temperatura ambiente -10...60°C
Momento de giro transferible 6,5 Nm
Peso del producto 260 g
Codigo de conexidn, actuador D32A
D32B
Cédigo de conexidn, entrada motor 55A

Indicacién sobre el material

Conforme con RoHS
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