cilindro compacto
DPCS-32-15-P

Ndmero de articulo: 1401076
Producto sustituido

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.

Hoja de datos

FESTO

Caracteristica Valor
Carrera 15 mm
Diametro del émbolo 32 mm

Amortiguacién

P: amortiguacion por tope elastico/placa a ambos lados

Posicién de montaje

indistinto

Modo de funcionamiento

de doble efecto

Extremo del vastago

Rosca exterior

Construccién Embolo

Vastago

Camisa del cilindro
Deteccién de la posicion sin
Presion de funcionamiento 0,6 ... 10 bar

Fluido

Aire comprimido segtn ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Indicacion sobre los fluidos de funcionamiento y de mando

Opcidn de funcionamiento con lubricacién (necesaria en otro modo de
funcionamiento)

Clase de resistencia a la corrosion KBK

2 - Moderate corrosion stress

Temperatura ambiente -20...80°C

Energia del impacto en las posiciones finales 0,26

Fuerza tedrica con 6 bar, retroceso 363 N

Fuerza tedrica con 6 bar, avance 483 N

Masa mévil 118¢g

Peso del producto 227,58

Tipo de fijacién aelegir:
con taladro pasante
con rosca

Conexion neumatica G1/8

Indicacion sobre el material

Conforme con RoHS

Informacién sobre el material de la tapa

Aleacién forjable de aluminio

Informaci6n sobre el material de las juntas dindmicas

NBR
TPE-U(PU)

Informacion sobre el material del vastago

Acero inoxidable de aleacidn fina

Informacion sobre el material de la camisa del cilndro

Aleacion forjable de aluminio
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