Racor rapido roscado largo en L
QSLL-1/8-5/32-U

Nimero pieza: 153668

Girable 360°, rosca exterior con hexagono exterior.

Este producto se puede adquirir Gnicamente a través de Festo USA.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.

Hoja de datos

Caracter. Valor

Tamano Estandar

Didmetro nominal 2,3 mm

Tipo de junta del eje atornillable Recubrimiento

Posicion de montaje indistinto

Tamafio del depésito 1

Construccién Principio de empuje y traccién

Presién de funcionamiento -0,95 ... 10 bar

Presion de funcionamiento en funcién de la temperatura -0,95 ... 10 bar

Fluido Aire comprimido filtrado
vacio

Clase de resistencia a la corrosién KBK 1

Temperatura ambiente -10...60°C

Homologacion Germanischer Lloyd

Par de apriete maximo 8 Nm

Conexién neumatica NPT1/8-27

para diametro exterior del tubo flexible de 5/32"

Color del anillo extractor

Gris

Indicacion sobre el material

Conforme con RoHS

Informacién sobre el material del cuerpo PBT
Datos sobre el material del anillo de liberacién POM
Informacién sobre el material de la junta del tubo flexible NBR

Datos sobre el material del segmento de sujecion del tubo flexible

Acero inoxidable de aleacién fina
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