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Hoja de datos

Característica Valor

Característica de la línea Apropiado para cadenas de arrastre
Tipo de protección IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil -40 ... 75 °C
Temperatura ambiente -50 ... 80 °C
Radio mínimo de curvatura del cable 100 mm
Estructura del cable apantallados

3x(2 x 0,14 mm²) + 2 x 0,5 mm²
Diámetro del cable 8,2 mm
Longitud del cable 10 m
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable TPE-U(PUR)


