
reflector 
SOEZ-RFS-20
Número de artículo: 165363
Producto sustituido

1 / 101/07/2019 – Reservado el derecho de modificación – Festo AG & Co. KG

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa: 
consultar portal de asistencia técnica.

Hoja de datos

Característica Valor

Indicación sobre el material Exento de cobre y PTFE
Método de medición Reflector
Temperatura ambiente -40 ... 70 °C
Tipo de fijación unido con pegamento
Peso del producto 3 g
Material de la carcasa PMMA
Clase de resistencia a la corrosión KBK 4 - riesgo de corrosión muy alto


