
Enlace O 
OS-1/8-B-CT
Número pieza: 165694

1 / 101/04/2010 – Reservado el derecho de modificación – Festo AG & Co. KG

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.

Hoja de datos

Caracter. Valor

Función de las válvulas Función O
Conexión neumática 1 G1/8
Conexión neumática 2 G1/8
Tipo de fijación con taladro pasante
Caudal nominal normal 500 l/min
Presión de funcionamiento 1 ... 10 bar
Temperatura ambiente -10 ... 60 °C
Información sobre el material del cuerpo Aluminio
Fluido Aire comprimido filtrado, sin lubricar

Aire filtrado y lubricado
Diámetro nominal 4 mm
Temperatura del medio -10 ... 60 °C
Conexión neumática 3 G1/8
Indicación sobre el material Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material de las juntas NBR


