
tuerca deslizante 
HMBN-8-2M5
Número de artículo: 186567

1 / 108/11/2023 – Reservado el derecho de modificación – Festo SE & Co. KG

para columnas perfiladas (tipo HMBS-...) con ancho de ranuras de 5 u 8.

Hoja de datos

Característica Valor

Tamaño 8
Posición de montaje indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS VDMA24364-B2-L
Peso del producto 12 g


