
Posición intermedia 
BM-HMPL-20-    -
Número pieza: 193020

1 / 101/07/2012 – Reservado el derecho de modificación – Festo AG & Co. KG

Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.

Exemplary representation

Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Caracter. Valor

Tamaño 20
Carrera 1 ... 199 mm
Posición de montaje indistinto
Detección de la posición Para detectores de posición
tipo de amortiguador YSRWJ
Presión de funcionamiento 4 ... 8 bar
Precisión de repetición +/-0,02 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2
Temperatura ambiente 0 ... 60 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso 247 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance 295 N
Masa móvil 110 g
Peso adicional por 10 mm de carrera 18 g
Peso básico con carrera de 0 mm 310 g


