
Placa ciega 
CPASC1-RP
Número pieza: 527062
Producto armonizado

1 / 101/12/2013 – Reservado el derecho de modificación – Festo AG & Co. KG

Para espacio de reserva, terminal de válvulas CPA-SC.
Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa: 
consultar portal de asistencia técnica.

Hoja de datos

Caracter. Valor

Presión de funcionamiento 10 bar
Temperatura del medio -5 ... 50 °C
Nivel de ruido 85 dB(A)
Temperatura ambiente -5 ... 50 °C
Par de apriete máximo del racor 0,1 Nm
Información sobre el material de la placa base refuerzo PA
Información sobre el material de las juntas NBR


