
électrodistributeur 
MFH-3-1/8-SEU
N° de pièce: 11121

1 / 108/11/2023 – Sous réserve de modifications – Festo SE & Co. KG

avec commande auxiliaire manuelle et échappement rapide intégré

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Fonction de distributeur 3/2 monostable, fermé
Pression de service 0,5 ... 8 bar
Degré de protection IP65
Conformité PWIS VDMA24364-B2-L
Raccord pneumatique 1 G1/8
Raccord pneumatique 2 G1/8
Raccord pneumatique 3 G1/8
Note sur la matière Conforme RoHS


