
unité de guidage 
FENG-2 1/2"-    -GF
N° de pièce: 151743
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avec guidage à palier lisse, protégeant contre la rotation, assurant une 
haute précision du guidage.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support 
& Téléchargements pour des produits de remplacement.

Exemple de
représentation

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Taille 2 1/2"
Course 0,4 ... 20 "
Position de montage indifférent
Guidage Guidage à palier lisse
Conception Guidage
Température ambiante -4 ... 176 °F
Force de déplacement 50 N
Poids supplémentaire par 10 mm de course 48 g
Poids de base à 0 mm de course 5.540 g
Mode de fixation taraudé
Matériau élément de guidage Acier fortement allié
Matériau corps Alliage d'aluminium


