
Câble codeur 
NEBC-S1G9-K-0.5-N-S-S1G9
N° de pièce: 1680830
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Fiche technique

Caractéristique Valeur

Degré de protection IP20
Température ambiante pour câble non posés à demeure -40 ... 70 °C
Température ambiante -40 ... 70 °C
Rayon de courbure de câble min. 51 mm
Compatibilité avec la chaîne porte-câbles oui
Structure du câble blindé

4x(2 x 0,14 mm²)
Longueur de câble 0,5 m
Note sur la matière Conforme RoHS
Information matière gaine de câble TPE-U(PU)


