
Buse pour soufflette 
LPZ-RG-150
N° de pièce: 184320
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Fiche technique

Caractéristique Valeur

Niveau de pression sonore 90 dB(A)
Température ambiante -10 ... 50 °C
Raccord pneumatique Filetage M12x1,25
Information matière corps Laiton


