
Bloc de raccordement 
VIGI-03-4,0
N° de pièce: 18653
Produit de fin de série

1 / 101/07/2015 – Sous réserve de modifications – Festo AG & Co. KG

pour terminal de distributeurs
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support 
& Téléchargements pour des produits de remplacement.

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Dimension modulaire 36 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs 2
Pression de service -0,9 ... 10 bar
Plage de tension de service CC 24 V
Fluide de service Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids du produit 300 g
Mode de fixation embase taraudé
Raccord pneumatique 2 G1/8
Raccord pneumatique 4 G1/8
Information matière embase Aluminium moulé sous pression


