
Raccord-adaptateur 
MKA-PG21-M25
N° de pièce: 1879671
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Fiche technique

Caractéristique Valeur

Position de montage indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK 2
Température ambiante -40 ... 200 °C
Mode de fixation avec filetage
Note sur la matière Conforme RoHS
Information matière raccord fileté Laiton

nickelé


