Cilindar hidrauli¢ne kocnice

DYHR-32-60-Y5

Broj artikla: 1155696

Tehnicki podaci

Svojstvo Vrijednost
Velitina 32
Hod 60 mm
PriguSivanje podesivo
PoloZaj ugradnje proizvoljno
Nacin funkcioniranja jednoradni
tlacno
Prepoznavanje pozicije bez
Maks. naletna brzina 0,3m/s
Brzina posmaka 0,2 ...100 mm/s
Vrijeme povrata, kratko 1,2s

Klasa korozione otpornosti KBK

1 - niska otpornost na koroziju

PWIS conformity

VDMA24364-B2-L

Temperatura okoline 0..80°C

Maks. sila na grani¢nik 6.400 N

Maks. primljena energija po hodu 384 ]

Maks. primljena energija po satu 220.000)

Min. sila posmaka 640N

Maks. sila posmaka 6.400 N

Maks. preostala energija 2]

Sila povrata 18N

TeZina proizvoda 1380 g

Vrsta pricvrscenja s kontramaticom

Materijal - napomena RoHS sukladno

Material seals NBR

Material housing Celik
pocinéano

Material piston rod kaljeno

visokolegirani celik
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