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1 / 101.07.2009 – Pridržano pravo promjena – Festo AG & Co. KG

Pneumatski upravljač za Quickstepper, s ručnim upravljanjem za brzo i 
sigurno aktiviranje.

Napušten tip. Isporuka do 2009.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Nazivni promjer 2,5 mm
Konstruktivna struktura Koračna sklopka kumulativna
Potvrda tlaka isključivanja <= 0,5 bar
Potvrda proradnog tlaka >= 1,5 bar
Pogonski tlak 2 ... 6 bar
Normalni nazivni protok 60 l/min
Min. duljina impulsa potvrde 50 ms
Pogonski medij filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 5 µm
Temperatura okoline 5 ... 40 °C
Težina proizvoda 450 g
Informacija o materijalu, brtve NBR
Informacija o materijalu, kućište ABS


