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  Osnovni proizvodni program

1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Veličina 20
Kut prigušivanja 72 deg
Područje namještanja kuta zakretanja obostrano +10 /-190 deg
Kut zakretanja 180 deg
Prigušivanje Y9: interno hidraulično prigušivanje normalno
Položaj ugradnje proizvoljno
Konstruktivna struktura Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa 0,2 ... 1 MPa
Pogonski tlak 2 ... 10 bar
Način funkcioniranja dvoradno
Pogonski medij Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Temperatura okoline -10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 2,41 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa 0,125 kgm2
Težina proizvoda 883 g
Vrsta pričvršćenja s prolaznim provrtom

s unutarnjim navojem
po izboru:

Pneumatski priključak M5
Materijal - napomena RoHS sukladno
Material of drive shaft Čelik za poboljšanje
Material cover Aluminijska legura za gnječenje

eloksirano
Material seals NBR

TPE-U(PU)
Material housing Aluminijska legura za gnječenje

glatko eloksirano


