Komplet nabranog mijeha
EADB-V2-63-5201-300

Broj artikla: 1488363

Tehnicki podaci

Svojstvo Vrijednost
Vanjski promjer 93 mm
Veli€ina 63

Podrugje hoda 201 ...300 mm
Produljenje klipnjace 80 mm

Oblik okruglo
PoloZaj ugradnje proizvoljno

Konstruktivna struktura

Komplet nabranog mijeha
s uhvacenim odlaznim zrakom

Klasa korozione otpornosti KBK

3 - visoka otpornost na koroziju

PWIS conformity

VDMA24364-B2-L

Otpornost na medije Prahovi

Strugotina

Ulja

Mast

Benzini
Mehanicka zastita IP65

prema IEC 60529
Temperatura okoline -10...80°C
Pokretna masa 183 g
TeZina proizvoda 307 g
Vrsta pricvrséenja podizno

s navojnim zatikom
Pneumatski prikljutak G1/4
Materijal - napomena RoHS sukladno

Material adapter components

Aluminijska legura za gnjecenje
eloksirano

Material seals

NBR

Material bellows

NBR

Material threaded pin

visokolegirani Celik, nehrdajuci
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