Cilindar hidrauli¢ne kocnice

YDR-20-25

Broj artikla: 14901

cilindri¢na izvedba.

Kod kratkotrajno uvucene klipnjace (<30s) vrijeme povrata iznosi 0,4
sekunde . Kod dugotrajno uvucene klipnjate (<6h) vrijeme povrata

iznosi do 1 sekunde .

Tehnicki podaci

FESTO

Svojstvo Vrijednost
Velitina 20

Hod 25 mm
PriguSivanje podesivo

tvrda karakteristika

Vrijeme povrata, kratko

0,45

Vrijeme povrata, dugo 1s
Temperatura okoline 0..80°C
Maks. primljena energija po hodu 62,5 )
Maks. primljena energija po satu 54.000
Maks. preostala energija 0,32])
TeZina proizvoda 460 g

Vrsta pricvrscenja

s kontramaticom

Informacija o materijalu, brtve

NBR

Informacija o materijalu, kuciste

Celik
pocinéano

01.04.2010 — PridrZano pravo promjena — Festo AG & Co. KG
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