Prigus$no-povratni ventil

Broj artikla: 151573

za priguSivanje odlaznog zraka, sa zakretnim priklju¢kom.
Ovaj se proizvod moZe dobiti samo preko Festo drustva USA.
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Tehnicki podaci

Svojstvo Vrijednost

Funkcija ventila Funkcija odlaznog zraka-priguSivanja-povratna

Pneumatski prikljucak 2 UNF10-32

Element namjeStanja Vijak s prorezom

Vrsta pricvricenja na uvrtanje

Pogonski tlak 0,2 ...10 bar

Temperatura okoline -10...60°C

Pogonski medij filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoca filtra 40 pm
filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoca filtra 40 um

Temperatura medija -10... 60 °C
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