Utikac spojke
KS1-CN-2

Broj artikla: 151996 FESTO
za samozapornu spojku savitljivih cijevi,
[N 4 . L]

Tehnicki podaci

Svojstvo Vrijednost

Nazivni promjer 1,5 mm

Pogonski tlak kompletnog temperaturnog podrucja -0,95 ... 12 bar

Normalni nazivni protok 44 1/min

Pogonski medij Komprimirani zrak prema 1SO 8573-1:2010 [7:-:-

Uputa o mediju pogona i upravljanja Mogué nauljeni pogon

Klasa korozione otpornosti KBK 1 - niska otpornost na koroziju

PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura okoline -10...60°C

TeZina proizvoda 0,4g

Pneumatski prikljucak 1 CN-2
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