Povodnik
FKG-40-B

Broj artikla: 15235

za izbjegavanje prekretnih momenata na rotoru linearnih pogona DGO i

kompenzaciju greSaka u poravnanju paralelno vodenih tereta.

Tehnicki podaci

FESTO

Svojstvo Vrijednost
Veli€ina 40
Radijalno odstupanje +/- 1mm

Klasa korozione otpornosti KBK

2 - umjerena otpornost na koroziju

PWIS conformity

VDMA24364-B2-L

Temperatura okoline -20...120 °C
Dugotrajno maksimalno dozvoljeno opterecenje u smjeru sile +/- 1.600 N
TeZina proizvoda 1.227 g

Material of moment compensator

Anodised wrought aluminium alloy
Celik, pocinZan

Material clevis Celik
pocinéano
Material slip piece Mjed
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