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1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

za senzore i beskontaktne prekidače.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) prema EU-EMV-smjernici
Temperatura okoline 0 ... 40 °C
Područje pogonskog napona DC 12 ... 20 V
Opskrba naponom Dvije blok baterije 9 V
Indikacija pogonske spremnosti LED zeleni
Mehanička zaštita IP20
PWIS conformity VDMA24364-B2-L


