
Čep 
ASI-SD-FK-BL
Broj artikla: 196090

1 / 108.11.2023 – Pridržano pravo promjena – Festo SE & Co. KG

za priključenje ventila ASI-EVA-…

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Mehanička zaštita IP65
u montiranom stanju
prema IEC 60529

Temperatura okoline -20 ... 70 °C
Temperatura ležaja -20 ... 70 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK 2 - umjerena otpornost na koroziju


