
Osnovni blok 
CDVI5.0-GB8-MP
Broj artikla: 196690

1 / 101.07.2015 – Pridržano pravo promjena – Festo AG & Co. KG

za ventilski blok CDVI, 8 ventilskih mjesta.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Duljina 224 mm
Maks. broj ventilskih mjesta 8
Klasa korozione otpornosti KBK 3
Dozvola C-Tick
Težina proizvoda 2.090 g
Vrsta pričvršćenja s unutarnjim navojem i sprežnim vijkom
Priključak, otvor za disanje G1/8
Pneumatski priključak 2 G1/8
Pneumatski priključak 4 G1/8
Materijal - napomena RoHS sukladno


