
Brzi navojni spoj 
CX-1/8-PX-4
Broj artikla: 4035

1 / 101.07.2011 – Pridržano pravo promjena – Festo AG & Co. KG

za Flexopneu savitljive cijevi PX.
Napušten tip. Isporuka do 2011.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Nazivni promjer 3,5 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu Brtveni prsten
Položaj ugradnje proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK 2
Pneumatski priključak G1/8

PK-4 sa slijepom maticom
Informacija o materijalu, kućište Aluminij


