
Pokrivna ploča 
CPASC1-RP
Broj artikla: 527062
Proizvod u napuštanju

1 / 101.12.2013 – Pridržano pravo promjena – Festo AG & Co. KG

za pričuvno mjesto, ventilski blok CPA-SC.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi 
Support Portal.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Pogonski tlak 10 bar
Temperatura medija -5 ... 50 °C
Razina zvučnog tlaka 85 dB(A)
Temperatura okoline -5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment za priključak 0,1 Nm
Informacija o materijalu, priključna ploča PA ojačan
Informacija o materijalu, brtve NBR


