gorgokaros szelep
R/0-3-PK-3

Cikkszam: 10748 FESTO
csécsonkos csatlakozéval az NA 3 cséhoz. A csatlakozok bekotése
szerint alaphelyzetben nyitott vagy alaphelyzetben zart.
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Jellemz6 Erték

Szelep funkcié 3/2 nyitott/zart monostabil
Miikodtetés fajtaja mechanikus

Normaél névleges ataramlas 80 |/min

Uzemi nyomas 0...8bar

Konstrukcios felépités Dugattyd ulék

Névleges méret 2.5mm

Vezérlési fajta kozvetlen

Uzemi kozeg

Stiritett leveg® 1SO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint

PWIS conformity

VDMA24364-B1/B2-L

Kérnyezeti hmérséklet -10...60°C
M({ikidtet6 er6 alaphelyzetben zart 10N
Mikodtet er6 alaphelyzetben nyitott 15N
Gyartmany silya 18g

Felfogasi mod atmend furattal
Pneumatikus csatlakozés 1 PK-3
Pneumatikus csatlakozas 2 PK-3
Pneumatikus csatlakozas 3 PK-3

Material seals NBR

Material housing POM
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