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kézi segédműködtetéssel és beépített gyors lefúvóval.

Adatlap

Jellemző Érték

Szelep funkció 3/2 zárt monostabil
Üzemi nyomás 0.5 ... 8 bar
Védettség IP65
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Pneumatikus csatlakozás 1 G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2 G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3 G1/8
Anyag megjegyzés RoHS konform


