Szabvanyos henger
DSN-3/4"-1"-P

Cikkszam: 11342

DIN ISO 6432 alapjan, rugalmas csillapité gyir(ikkel a véghelyzetekben,
sokféle felfogasi lehetGség kiegészits felfogd elemekkel vagy nélkiiliik.

Ez atermék csak a Festo USA vallalattdl rendelhetd.
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FESTO

Jellemz6 Erték
Loket 25.4 mm
Dugatty( atmérg 3/4"

A kivetkez6 szabvanyon alapul: ISO 6432

Csillapitas P: elastische Dampfungsringe/-platten beidseitig
Dugattydrdd vég Kiils6 menet

Uzemi nyomas 1...10 bar

M(ikédési mod kett§smiikodés(i

Uzemi kozeg

"

szaritott s(iritett levegd, olajozott vagy olajozas nélkiili

KBK korréziéallésagi osztaly

2

Kornyezeti h6mérséklet -20...80°C
Elméleti er 6 bar-nal, visszafutas 158.3N
Elméleti er6 6 bar-nal, el6re menet 188.5N
Pneumatikus csatlakozas M22x1,5
Anyag informacio, fedél Aluminium 6tvozet
Anyag informacid, tomitések NBR

TPE-U(PU)

Anyag informaci6, dugattydrad

er6sen 6tvozott acél, rozsdamentes

Anyag informacié, hengercs6

ersen 6tvozott acél, rozsdamentes

2007.07.01 - Valtoztatasi jog fenntartva — Festo AG & Co. KG

1/1



