
megmunkálatlan befogópofa 
BUB-HGDD-40
Cikkszám: 1180956

1 / 12023.11.08 – Változtatási jog fenntartva – Festo SE & Co. KG

alkalmas a HGDD hárompontos megfogóhoz.

Adatlap

Jellemző Érték

Méret 40
Beépítési helyzet tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály 2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet 5 ... 60 °C
Gyártmány súly megfogó pofánként 131 g
Felfogási mód átmenő furattal és központosító hüvellyel
Anyag megjegyzés RoHS konform
Material unmachined part Alumínium ötvözet


