
Mágnesszelep 
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Cikkszám: 119667
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For valve terminals VIMP-/VIFB-04.
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.

Adatlap

Jellemző Érték

Szelep funkció 5/2 monostabil
Méret 42 mm
Üzemi közeg szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan

Vákuum
Vezérlő közeg szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan
Pneumatikus csatlakozás 1 Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2 Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 3 Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 4 Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 5 Csatlakozólap


